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Cepex-Datensteckdosen und  
Datenmodule

Vielfältig einsetzbar und verlässlich: 
Unsere Cepex-Datensteckdosen eignen 
sich zum Beispiel perfekt für Leitstände, 
Lagerbereiche oder Labore sowie 
Flughäfen und Fertigungslinien. Der Betrieb 
erfolgt über handelsübliche Patchkabel. 
Kombinierbar mit Cepex-Steckdosen, CEE 
und SCHUKO®.  
Egal ob Aufputz, Unterputz oder 
Kanaleinbau: diese Dosen passen.

Gehäuseunterteil um  
180 Grad drehbar,  
dadurch Leitungsein-
führung von oben oder 
unten ohne zusätzliche 
Arbeit möglich.

Schutzart IP44 bei 
geschlossenem Deckel 
in gestecktem und 
ungestecktem Zustand.

Gut sichtbares  
Beschriftungsfeld. 

Geeignet für Doppel- 
Anschlussdosen RJ45, 
Cat. 3 bis Cat. 7 und 
herstellerunabhängige 
RJ45-Keystones.  
Aussparungen gem.  
IEC 60603-7.

Einfach:
Alle Modelle sind standardmäßig mit 
einer Membranverschraubung M 25 für 
zwei Leitungen 3-9 mm ausgestattet. 
Einfach Leitungen durchstoßen – fertig.

Extra:
Eine metrische Kabelverschraubung  
M 25 / 2 x 8 optional erhältlich.

Sicher:
Abschließbar auch bei gesteckten  
Leitungen. Das Sicherheitsschloss 
schützt vor unbefugtem Zugriff.
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RJ45-Module und  
Keystones

Cepex-Aufputz- 
steckdose

Fabrikat Typ Bestell- 
nr.  
Daten-
modul

Bestellnr.  
Leergehäuse 
Lichtgrau  
(RAL 7035)

Bestellnr.  
Leergehäuse  
Reinweiß  
(RAL 9010)

Bestellnr.  
Leer- 
gehäuse 
Tief-
schwarz 
(RAL 
9005)

Bestellnr.  
Leerge- 
häuse  
Weiß- 
aluminium 
(RAL 9006)

Bestellnr.  
Leergehäuse  
Lichtgrau (RAL 7035)

43
22

43
42

43
62

43
77

*

43
0

4

43
24

43
44

43
64

43
45

43
26

43
0

0

43
20

43
40

43
50

43
60

43
70

43
75

*

CommScope Jack 41557 • • •
CommScope CO Plus •
Telegärtner AMJ 45 Up/O • • •
Telegärtner AMJ/UMJ- 

Modul
• •

Nexans LANmark  
Connector

• • •
METZ  
Connect

E-DAT Modul 41455 • • • •
Rutenbeck iso-8/8 UP0S 41492 • • • •
Rutenbeck UM real • •
TKM KDMF 41452 • •
Reichle & 
De-Massari

Modul Real 10 25056 • •
Setec XKJ • •
Corning FutureCom • •
Dätwyler KS-T6A • •
LEONI MegaLine • • • • • •
* Keystones

Übersicht der Einbaumöglichkeiten von RJ45-Modulen in Cepex-Leergehäuse. 
Artikel siehe Seite 7.

Unsere Keystone-Varianten können mit lieferantenunabhängigen Modulen bestückt werden. 
Neben RJ45-Modulen können eine große Vielfalt an elektrischen und optischen Anschlüssen für die Datenübertragung montiert 
werden.
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Kompaktverteiler
Schutzart IP44.
Anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Lichtgrau RAL 7035

Datendosen
1 Cepex-Datensteckdose ​mit  
   2 RJ45 ​Anschlussmodulen,
   Typ E-DAT Modul, Buchse,  
   Cat.6, Fabrikat: METZ Connect

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Leitungseinführung
2 �x M 25 oben (verschlossen)
1 �Kabelverschraubung M 25  

unten
1 �Kabelverschraubung  

M 25 unten  
(Dichteinsatz für 3 Einzelkabel 
bis 5-7 mm Durchmesser)

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis 3 x 4 mm2

Gehäusegröße

118 x 170 mm (H x B)

Bestellnummer

25705

Datendosen
1 �Cepex-Datensteckdose  

(gleiche Schließung) ​mit  
2 RJ45 ​Anschlussmodulen,  
Typ E-DAT Modul, Buchse,  
Cat.6, Fabrikat: METZ Connect

Steckdosen SCHUKO®

4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Leitungseinführung
2 �x M 25 oben (verschlossen)
1 �Kabelverschraubung M 25    

unten
1 �Kabelverschraubung  

M 25 (3 x 5-7) unten  
(Dichteinsatz für 2 Einzelkabel 
bis 8 mm Durchmesser) 

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis 5 x 4 mm2

Gehäusegröße

260 x 160 mm (H x B)

Bestellnummer

25748

Datendosen
1 Cepex-Leergehäuse
     
   �vorbereitet für  

2 RJ45 ​Anschlussmodule,  
Typ E-​DAT Modul, Buchse,  
Cat.6a, Fabrikat: METZ  
Connect (Bestellnr. 41455) 
oder ​OpDAT Modul LC oder 
ST (Fabrikat METZ Connect - 
nicht im Lieferumfang)

Leitungseinführung
je 2 x �M 25 oben und unten  

(verschlossen)
je 2 x �M 20 oben und unten  

(verschlossen)
1 �Kabelverschraubung M 25 

unten (Mehrfachdichtung mit  
3 Öffnungen für einen  
Kabeldurchmesser von  
5-7 mm inkl. passender  
Blindstopfen,  
1 Verschlussformdichtung 
blind für Lochung)

Gehäusegröße

130 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

25104

Datendosen
2 �Cepex-Leergehäuse 

gleiche Schließung,  
vorbereitet für  
4 RJ45 ​Anschlussmodule,  
Typ E-​DAT Modul, Buchse,  
Cat.6a, Fabrikat: METZ  
Connect (Bestellnr. 41455) 
oder ​OpDAT Modul LC oder 
ST (Fabrikat METZ Connect - 
nicht im Lieferumfang)

Leitungseinführung
je 2 x �M 25 oben und unten 

(verschlossen)
je 2 x �M 20 oben und unten  

(verschlossen)
1 �Kabelverschraubung M 25 

unten (Mehrfachdichtung mit  
3 Öffnungen für einen  
Kabeldurchmesser von  
5-7 mm inkl. passender  
Blindstopfen,  
1 Verschlussformdichtung 
blind für Lochung)

Gehäusegröße

130 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

25102

Netzwerk-Gehäuse
Schutzart IP44.
Oberteil Lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch Rapsgelb (GE) RAL 1021 
lieferbar. Cepex-Leergehäuse wahlweise Lichtgrau (RAL 7035) oder 
Tiefschwarz (RAL 9005) lieferbar.

Kompaktverteiler und Netzwerkgehäuse
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Datensteckdosen und Datenmodule
 Fabrikat Typ passend. 

Einsatz Bestellnr.

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau
CommScope Twist — 4350 1)

CommScope Jack 2 x 41557 4360
CommScope CO Plus — 4370 *
METZ Connect E-DAT Modul 2 x 41455 4340 3)

Rutenbeck iso-8/8 Up0S 1 x 41492 4320
TKM KDMF 1 x 41452 4300 1)

Reichle & De-Massari Modul Real 10 2 x 25056 4375 2)

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau

CommScope Jack 2 x 41557 4362

METZ Connect E-DAT Modul 2 x 41455 4342 3)

Rutenbeck iso-8/8 Up0S 1 x 41492 4322

Reichle & De-Massari Modul Real 10 2 x 25056 4377 2)

Cepex-Leergehäuse, reinweiß

CommScope Jack 2 x 41557 4364

METZ Connect E-DAT Modul 2 x 41455 4344 3)

Rutenbeck iso-8/8 Up0S 1 x 41492 4324

TKM KDMF 1 x 41452 4304 1)

Cepex-Leergehäuse, weißaluminium

Rutenbeck iso-8/8 Up0S 1 x 41492 4326

Cepex-Leergehäuse, tiefschwarz

METZ Connect E-DAT Modul 2 x 41455 4345 3)

 Bestellnr.

1) 	�Cepex-Leergehäuse auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner  
(AMJ 45 Up/O, Cat.6a) und Nexans (LANmark-6 Snap-in Connector mit 
Tragring Modular Outlet 50). 

2) 	�Cepex-Leergehäuse auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner  
(AMJ/UMJ Cat.6+), Setec (XKJ), Corning (FutureCOM S10TENe Keystone),  
Dätwyler (KS-T6A, MS-K, PS-GG45), Rutenbeck (UM real Cat.6a, A), LEONI 
MegaLine (Keystone).

3) 	�Cepex-Leergehäuse auch geeignet für LEONI MegaLine. 
* Die Dateneinsätze/Module CommScope CO Plus sind nicht im MENNEKES 
Lieferprogramm enthalten!

Datenmodul METZ Connect

41455

RJ45 C6A Modul, 270°  
abgewinkelt (E-DAT Modul 8(8) 
Buchse), Cat.6

Datenmodul CommScope

41557

RJ45 Anschlussmodul  
(Typ Cat.6 SL Jack)

Datenmodul Reichle & De-Massari

25056

Real 10, Cat.6

Datenmodul Rutenbeck

41492

2 x RJ45, Cat.6a, (Typ UP0S)

Datenmodul TKM

41452

2 x RJ45, Cat.6, (Typ KDMF)

Datenmodul 90° METZ Connect

25042

RJ45-Anschluss-Modul, Typ 
E-DAT Modul, Winkelkupplung 
8(8) 90º, Cat.6 (Einsatz  
empfohlen zur verbesserten 
Kabelführung)

Keystones
Lichtwellenleiter LC, MM 41473
Lichtwellenleiter LC, SM 41498
Lichtwellenleiter SC, MM 41533
Lichtwellenleiter SC, SM 41559
Modul USB 3.1, Typ C 41579

Cepex-Leergehäuse
Farben: Lichtgrau (RAL 7035), Reinweiß (RAL 9010), Weißaluminium (RAL 9006), Tiefschwarz (RAL 9005).

MENNEKES | 7



Der durchdachte Aufbau garantiert größtmögliche Flexibilität. Alle Gehäuse sind 225 mm breit. Vertikales Aneinanderreihen von 
unmontierten Gehäusen ist problemlos möglich. Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische  
Sicherheit und Qualität geprüft, sodass die Installation vor Ort schnell erledigt ist.

Zwei AMAXX® Gehäuse vertikal 
zusammenführen:

Sie haben die Möglichkeit,  
unmontierte AMAXX® Gehäuse 
bei Bedarf übereinander  
abstandsfrei zu montieren.

Kombizange an den dünnen 
Ausbruchkanten ansetzen 
und die vorgestanzten 
Ausbruchkanten mit der 
Kombizange herausbrechen.

Die Gehäuseteile können  
zusammengeführt werden.

Energie und Daten clever kombinieren
in einem Gehäusesystem 
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Ein modulares System, das Energie und Datentechnik miteinander 
verbindet, ist optimal geeignet für den Aufbau von dezentralen Netzwerken 
bzw. Unternetzwerken in rauen Industrieumgebungen. Überall dort, wo 
in der Produktion oder Logistik Daten und Strom benötigt werden – zum 
Beispiel beim Wareneingang, in der Feldebene (Maschinenbereich) 
oder im Versand. Und das im Innen- oder Außenbereich. Damit gehören 
Einzelinstallationen oder Sonderlösungen der Vergangenheit an.

Vorteile:
•	� physikalisch getrennte Gehäuse mit anscharniertem Gehäuseoberteil
•	 räumliche Trennung von Daten- und Energiegehäuse 
•	 standardmäßig vorgeprägte Leitungseinführungen 
•	� Kabelverschraubungsset mit mehreren Dichteinsätzen zur variablen  

Kabeleinführung
•	� Datenzugriff von außen über abschließbare Cepex-Datendosen möglich

Sie haben spezielle Wünsche und Anforderungen? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und projektieren eine  
individuelle Lösung für Sie! 

Anwendungsbeispiel AMAXX® Netzwerkgehäuse.
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CEE-Steckdosen
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Datendosen
1 Cepex RJ45, 2-fach Cat.6

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A 

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis  
5 x 10 mm2

Anschlusswerte

Gehäusegröße

650 x 112,5 mm (H x B)

Bestellnummer

960340

CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Datendosen
2 Cepex RJ45, 2-fach Cat.6

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A 
1 LS 32 A, 3 p, C 
1 LS 16 A, 3 p, C 
2 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit
für 2 Leitungen bis 
5 x 25 mm2

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 40 A 
InA 40 A 
RDF 1

Gehäusegröße

520 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

940018

CEE-Steckdosen

Datendosen
1 Cepex RJ45, 2-fach Cat.6

Steckdosen SCHUKO®

2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung
1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A 
2 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis  
3 x 10 mm2

Anschlusswerte

Gehäusegröße

260 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

921312

CEE-Steckdosen
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Datendosen
1 Cepex RJ45, 2-fach Cat.6

Steckdosen SCHUKO®

3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis  
5 x 10 mm2

Anschlusswerte

Gehäusegröße

650 x 112,5 mm (H x B)

Bestellnummer

960005

Schutzart IP44. 
Anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch Rapsgelb (GE) RAL 1021 oder Weißaluminium (SI) RAL 9006 lieferbar.  
Gehäuse, mit Ausnahme von 130 x 225 mm und 650 x 112,5 mm, seitlich anscharniert. Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe.

Daten- / Netzwerktechnik AMAXX®
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CEE-Steckdosen
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V 
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

Datendosen
1 Cepex RJ45, 2-fach Cat.6

Steckdosen SCHUKO®

3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A 
1 LS 16 A, 3 p, C 
3 LS 16 A, 1 p, C

Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis 
5 x 10 mm2

Anschlusswerte
Vorsicherung max. 32 A 
InA 32 A 
RDF 1

Gehäusegröße

260 x 225 mm (H x B)

Bestellnummer

970005

Schutzart IP44. 
Anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch Rapsgelb (GE) RAL 1021 oder Weißaluminium (SI) RAL 9006 lieferbar.  
Gehäuse seitlich anscharniert, Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe. Mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem 
Ketten-Set.

für AMAXX® abhängbar 

Schlauch NW 9 mm, 
Bestellnr. 997001
für Schlauch NW 13 mm, 
Bestellnr. 997000

Druckluftanschluss

Ketten-Set

wird jeder 
abhängbaren AMAXX® 
Steckdosenkombination 
beigelegt.

tiefschwarz RAL 9005 
M 20 - Klemm-/Dicht- 
bereich 6-13 mm
IP44: Bestellnr. 990607 
IP67: Bestellnr. 990611

M 25 - Klemm-/Dicht- 
bereich 9-17 mm
IP44: Bestellnr. 990610

M 32 - Klemm-/Dicht- 
bereich 13-21 mm
IP44: Bestellnr. 990608
IP67: Bestellnr. 990612

M 40 - Klemm-/Dicht- 
bereich 14-28 mm
IP67: Bestellnr. 990609

AMAXX® Standard-
Kabelverschraubungen 

tiefschwarz RAL 9005, 
1 Verschraubung, 
1 Mehrfachdichtung mit  
   Öffnungen für Kabel- 
   durchmesser von 5 - 7 mm  
   und Blindstopfen,  
1 Verschlussformdichtung  
   (kundenseitige Lochung)

M 25 - 3 Öffnungen 
Bestellnr. 25023

M 32 - 4 Öffnungen 
Bestellnr. 25024

M 40 - 7 Öffnungen 
Bestellnr. 25025

AMAXX® 
Verschraubungsset 

MENNEKES | 11



MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY

Phone:	+ 49 2723 41-1 

Fax:	 + 49 2723 41-214 

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de
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