PRODUKTINFO % MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Kupplung PowerTOP® Xtra
Bestellnr. 14128

. Schraubkontakt
. gummierte Griffflachen
. Rahmenklemmen
. X-CONTACT®
. hochwéarmebestandige Kontakttrager
. vernickelte Kontakte
. Verschraubung mit Abdichtung
. Zugentlastung und Kabelknickschutz
. Gehause mit Gewindeverschluss
. Sicherungsschieber fiir Gehause und Verschraubung
Technische Daten
Ampere 63 A
Pole 3p
Volt 230V
Uhrzeitstellung 6h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwarmebestandige Kontakttrager, vernickelte Kontakte, X-CONTACT®
Schutzart IP54
Gewicht 766 g
Priifzeichen VDE, EAC
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