
PRODUKTINFO

Anbausteckdose mit TwinCONTACT
Bestellnr. 1711

• schraubenlose Feder-Klemm-Technik
• zum Durchverdrahten geeignet
• gerade Steckrichtung

Technische Daten

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 150 g

Abmessungen

www.mennekes.de

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.


