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MY POWER CONNECTION

Wandsteckdose DUO
Bestellnr. 7307

Technische Daten

Schraubkontakt

abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
hochwéarmebestandige Kontakttrager

vernickelte Kontakte

Schalter 6-polig mit 2 Hilfskontaken (1xS und 1x0)
mit Vorhd@ngeschloss abschliekbar
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Ampere 32A
Pole 7p
Volt 400V
Uhrzeitstellung 6h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwéarmebestandige Kontakttrager, vernickelte Kontakte
Schutzart P67
Geh&dusematerial Kunststoff
Gewicht 1625 ¢g
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Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler keine Haftung.



