PRODUKTINFO %4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Anbausteckdose
Bestellnr. 2917A

e . Schraubkontakt
‘. . gerade Steckrichtung
‘ . Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermdglicht

Laienbedienbarkeit geméf’ DIN VDE 0100-551-2 fiir Not-/
Ersatzstromeinspeisung

Technische Daten

Ampere 16 A
Pole 5p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart P44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 170 g
Priifzeichen CQC, CB Zertifikat, VDE
Abmessungen
Zeichnung Amp. 16 32
1MB 247 Pole 3 4 5 3 4 5
MaBe in mm a 75 75 75 75 75 75
b 75 75 75 75 75 75
3 53 53 53 64 64 65
d 60 60 60 60 60 60
e 60 60 60 60 60 60
f 55 55 55 55 55 55
g. 8 8 8 8 8 8
g.1 2 2 2 2 2 2
h 75 80 83 89 89 100
h1 6 8 1" 1" 12
k 31 32 32 39 39 39
I 43 52 54 58 58 62
Klemmen filr Leiterquer- 15 15 15 25 25 25
schnitt von bis mm? —4 —4 —4 | —10 —10 —10
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Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler keine Haftung.



