
PRODUKTINFO

Anbausteckdose SCHUKO®
Bestellnr. 11031F

• für ortsfesten Einsatz
• mit Klappdeckel
• auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
• 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²

Technische Daten

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 60 g
Prüfzeichen EAC, VDE

Abmessungen
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Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.
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