
PRODUKTINFO

Anbausteckdose SCHUKO®
Bestellnr. 17006

• Schraubkontakt
• Bajonettdeckel anscharniert
• viereckiger Flansch
• vier Befestigungslöcher

Technische Daten

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 108 g
Prüfzeichen EAC, VDE

Abmessungen

www.mennekes.de

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.


