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TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Produktbeschreibung

- hochwarmebestéandiger Kontakttrager, vernickelte Kontakte
- Rahmenklemmen
- Aulenbefestigung

- Haltenase fir den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen

Technische Daten

Anbaugeratestecker 3658

Stromstarke
Polzahl
Uhrzeitstellung
Nennspannung AC
Nennfrequenz

Schutzart IP

Kontakt-Trager

Anschlussmoglichkeit

Schraub-Antrieb Kontaktschraube
Phasenwender

Pilotkontakt

Flanschmafe

Bohrlochabstdande

Steckrichtung

Art der Befestigung

Militarausfiihrung

Schutzkappe

Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme
Empfohlene Aderendbehandlung fiir Zuleitung Anschlussklemme
Abisolierlange

Leiterquerschnitt min.

Leiterquerschnitt max.

IK-Wert

Nettogewicht

www.MENNEKES.de
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63A
5p

6h

400V

50 - 60 Hz
P67

hochwarmebestandiger Kontakttrager, vernickelte
Kontakte

Rahmen-Klemmen

PZ2, Schlitz

ohne Phasenwender

1 Pilotkontakt

110 x 106 mm

90 x 90 mm

gerade

AuRenbefestigung

nein

ohne Schutzkappe

2 Nm

mit und ohne Aderendhiilse verwendbar
18 mm

6 mm?
16 mm?

IKO8

590 ¢g
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Verpackungseinheit 5 Stiick
Anzahl pro Palette 440 Stick
EAN / Identifikationsnummer 4015394020462

Zulassige Umgebungsbedingungen

Dauerhafte Umgebungstemperatur -25°C 40 °C

Durchschnittstemperatur in 24 Stunden 35°C

Materialeigenschaften

Vorderteil PC rot [&hnl. RAL 3013]
Flansch PC lichtgrau [éhnl. RAL 7035]
Bajonettring PC/PET lichtgrau [éhnl. RAL 7035]

Materialbestandigkeit

Die Materialbesténdigkeitsiibersicht finden Sie auf der Website im Bereich ,Wissen“ - ,Produkt-Wissen® - ,Materialien®.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU v

POP Verordnung (EU) 2019/1021 v

Normen und Standards

Norm DIN EN IEC 60309-2
Konformitatszeichen CE
Priifzeichen VDE, EAC, CQC
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Mafzeichnung

Zeichnung Amp. 63 125

| 2 MB 166 Pole 3 ] 5 3 4 5
MaBe in mm a Mo 110 110 130 130 130
| b 106 106 106 1300 130 130
C 26 86 86 112 M2 12
e égj d S0 90 90 w04 104 104
| e S0 90 90 w04 104 104
= | f 55 55 55| 65 65 65
g. 12 12 12 18 18 18
g.1 2 2 2 2 Z 2
k 28 28 28 28 28 28
I 88,5 885 B85S 95 55 95
5 M3 113 113 132 132 132
Klemmen fiir Leiterquer- & & 3 25 25 25
schnitt von bis mm? —16 —1&6 —1& | =70 —70 —J0
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