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Produktbeschreibung

- hochwarmebestéandiger Kontakttrager, vernickelte Kontakte
- Aulenbefestigung

- Haltenase fir den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen

- Ecoline
- Aluminiumgehé&use
- auf Wunsch auch in seewasserbestandiger Ausfiuihrung lieferbar

Technische Daten

Anbaugeratestecker 75066

Stromstarke
Polzahl
Uhrzeitstellung
Nennspannung AC
Nennfrequenz

Schutzart IP

Kontakt-Trager

Anschlussmoglichkeit

Schraub-Antrieb Kontaktschraube
Phasenwender

Pilotkontakt

Flanschmafe

Bohrlochabstande

Steckrichtung

Art der Befestigung

Militarausfiihrung

Schutzkappe

Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme
Empfohlene Aderendbehandlung fiir Zuleitung Anschlussklemme
Abmantellange

Abisolierlange

Leiterquerschnitt min.

Leiterquerschnitt max.
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160A
5p

6h

400V

50 - 60 Hz
P67

hochwarmebestandiger Kontakttrager, vernickelte
Kontakte

Kafig-Klemmen
Innensechskant
ohne Phasenwender
2 Pilotkontakte

140 x 140 mm

120 x 120 mm
gerade
AuRenbefestigung
nein

ohne Schutzkappe

8 Nm

mit und ohne Aderendhiilse verwendbar
150 mm

30 mm

35 mm?

150 mm?
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Leiterquerschnitt Pilot max. 4 mm?
Nettogewicht 2400 g
Verpackungseinheit 1 Stiick

Anzahl pro Palette 48 Stick

EAN / Identifikationsnummer 4015394001737

Zulassige Umgebungsbedingungen

Min. Max.

Dauerhafte Umgebungstemperatur -40 °C 100 °C

Materialeigenschaften

Gehduse Aluminium grau [keine RAL-Angabe]

Materialbestandigkeit

Die Materialbestandigkeitsiibersicht finden Sie auf der Website im Bereich ,Wissen® - ,Produkt-Wissen® - ,Materialien®.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU v
POP Verordnung (EU) 2019/1021 v
Halogenfreiheit ja

Normen und Standards

Norm DIN EN IEC 60309

Konformitatszeichen CE
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Malfzeichnung

Zeichnung
2 MB 266

MafBe in mm
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